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手作業工具

電動工具

空圧工具

切断用品

研削研磨用品

溶接用品

測定工具・
計測機器

工作機工具

放電加工用品

化学製品

接着剤

補修剤

静電気対策用品

1パック単位 5～10本入

3

WEBなら軸付ホイールは3,000点掲載！！ミスミブランドを豊富にラインナップ

検索ミスミ VONA 軸付ホイール
WEBなら研削研磨用品が2万点以上取扱い

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

型番 外径（D） 軸径（d） 硬さ厚さ（T） 軸長（ℓ）

Eダイヤモンドペーストや研磨剤（P.465～P.470）と併用してください。
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ℓ

（mm）

硬さ
（選択）

最高使用
回転速度
（min－1）

￥通常単価
1～4パック

FMBA－LS

 6 15 3 80 
H（ハード）
S（ソフト） 5,000 

1,750 
 8 15 3 80 1,750 
10 20 3 80 1,950 
13 20 3 80 2,000 

●数量スライド価格（E1円未満切捨て）
数　量 1～4 5～9 10～19 20～29 30～
値引率 価格表 2％ 4％ 7％

1パック単位 5本入

FMBA－LS － 6 － 15 － 3 － 80 － Ｈ

FMBP
A形状 B形状 C形状
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型番
外径
D

（mm）

硬さ（選択）
H：ハード
S：ソフト

厚さ
T

（mm）

軸径
d

（mm）

軸長
ℓ

（mm）

最高使用
回転速度

（Max min－1）

パック
入数

￥通常単価 30パック以上お見積り
形状 1～4パック 5～9パック 10～19パック 20～29パック

FMBP

A

 4
H

10

3

33

20,000
10

2,700 2,650 2,590 2,540
 5

15
35

2,700 2,650 2,590 2,540
 6

H  S

2,600 2,550 2,500 2,440
 8 2,900 2,840 2,780 2,730
10 3,100 3,040 2,980 2,910
13

20
3,500 3,100 3,050 3,000

20

6

45 10,000 4,600 4,510 4,420 4,320
25

25 40

6,000

 5

2,800 2,740 2,690 2,630
30 3,000 2,940 2,880 2,820
40 4,000 4,000 3,920 3,840 3,760
50 3,000 4,500 4,410 4,320 4,230

B

 4
H

10

3

33

20,000
10

2,720 2,670 2,610 2,560
 5

15
35

2,720 2,670 2,610 2,560
 6

H  S

3,100 2,700 2,650 2,600
 8 3,100 2,850 2,800 2,750
10 3,100 3,040 2,980 2,910
13

20
3,500 3,100 3,050 3,000

20
6

45 10,000 5,650 5,150 5,100 5,050
25

25 40 6,000  5
3,800 3,720 3,650 3,570

30 4,200 4,120 4,030 3,950

C

 6
H

 6

3

34

20,000 10

2,520 2,470 2,420 2,370
 8  8 37 3,500 3,430 3,360 3,290
10

H  S
10 35 3,900 3,820 3,740 3,670

12 12 33 3,960 3,880 3,800 3,730
15 15 37 4,700 4,610 4,510 4,420

ミスミ

フェルトバフ

ミスミ

ロングシャンクフェルトバフ

FMBP － A － 6 － S
型番 形状 外径（D） 硬さ

Eダイヤモンドペーストや研磨剤（P.465～P.470）と併用してください。

P363-364_研削研磨_軸付ホイール.indd   363 15.1.28   11:44:06 AM




