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ケーブルクリップ Webなら結束部品20メーカー以上取扱！！
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ミスミ

ケーブルクリップ（ステンレス製）

ミスミ

ケーブルクリップ（ステンレス製・樹脂コーティング）

●剛性の高い錆に強いステンレス製ケーブルクリップ。
防錆性に優れたステンレス製ケーブルクリップ

●剛性の高い錆に強いステンレス製ケーブルクリップ。
●樹脂コーティングをしてありケーブルを傷つけません。

防錆性とケーブル保護性を両立させたケーブルクリップ

型番 パック入数

COPU2 20P

型番 パック入数

COPUM3 20P

仕様
材質 SUS304 2B

使用温度範囲 －30℃～＋85℃

仕様
材質 SUS304 2B

コーティング処理 塩化ビニル（黒）
使用温度範囲 －30℃～＋85℃
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PVCコーティング厚み=0.3～1.3mm
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使用例

使用例

1パック単位 20個入

型番 パック
入数

ФD
（固定時） N 板厚 W ￥通常単価

1～4パック
COPU2 

20P
（20個）

3.2

16.0

0.6

9.5

480
COPU3 4.8 480
COPU4 6.4 480
COPU5 7.9 480
COPU6 9.5 490
COPU7 11.1 640
COPU8 12.7 640
COPU9 14.3

18.0

650
COPU10 15.9 650
COPU11 17.5

12.7

1,150
COPU12 19.1 1,150
COPU14 22.2 1,180
COPU16 25.4 1,180
COPU18 28.6 1,200

1パック単位 20個入

型番 パック
入数

ФD（注）
（固定時） N 板厚 W ￥通常単価

1～4パック
COPUM3 

20P
（20個）

3.2

16.0

0.6

9.5

1,120
COPUM4 4.8 1,120
COPUM5 6.4 1,120
COPUM6 7.9 1,120
COPUM7 9.5 1,180
COPUM8 11 1,320
COPUM9 12

18.0

1,320
COPUM10 14 1,320
COPUM11 16

12.7

1,580
COPUM12 17 1,640
COPUM14 19 1,640
COPUM16 23 1,640
COPUM18 26 2,300
COPUM20 29 2,350

● 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
● ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

・ ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

・ D寸法は樹脂コーティングの厚みを考慮した参考適合径です。若干の誤差が生
じますのでご注意下さい。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

1757_6143.indd   1757 15.1.5   5:34:36 PM




