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● 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
● ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

旧D6213 仮0000

ナベ小ネジ/ステンレス製
ミスミ

サラネジ/ステンレス製
ミスミ

セットナベ小ネジ/ステンレス製
ミスミ

ネジ Webならチューブ23メーカー以上取扱！！

・ 1パック（10個入り）または箱単位（個数
は下記表内に記載）での販売になります。
・ 外観および仕様は、予告なく変更すること
があります。

・ 1パック（10個入り）または箱単位（個数
は下記表内に記載）での販売になります。
・ 外観および仕様は、予告なく変更するこ
とがあります。

サラネジ、ステンレス製

セットナベ小ネジ、ステンレス製

パック品（10個入り）注文の場合
型番

SSARA

ネジ径 首下長さ  L

8M2.6

箱入り品（個数は価格表内に記載）注文の場合
首下長さ  L

8

ネジ径

M2.6

型番

SSARA BOX

パック品（10個入り）注文の場合
型番

SSET

ネジ径 首下長さ  L

8M2.6

箱入り品（個数は価格表内に記載）注文の場合
首下長さ  L

8

ネジ径

M2.6

型番

SSET BOX

・ 1パック（10個入り）または箱単位（個数
は下記表内に記載）での販売になります。
・ 外観および仕様は、予告なく変更すること
があります。

パック品（10個入り）注文の場合
型番

SNABE

首下長さ  L

5

ネジ径

M2.6

箱入り品（個数は価格表内に記載）注文の場合
ネジ径

M2.6

型番

SNABE

首下長さ  L

5 BOX

ナベ小ネジ、ステンレス製

外形図

材質：SUS303
JIS：B-1111

φ
d

首下長さ L

材質：SUS303
JIS：B-1111

90
゜

L1
首下長さ L

外形図

外形図 材質：SUS303
JIS：B-1111

首下長さ L

a
b

φ
c

M2.6 M3 M4 M5
a 0.6 0.7 1 1.3
b 0.5 0.5 0.8 0.8
φc 7.5 8 10 10

パック入商品

箱入商品
１～5箱まで

5

パック入商品

箱入商品
１～5箱まで

5

パック入商品

箱入商品
１～5箱まで

5
型番 ネジ径 首下長さ  L

（mm）
箱入り数
（個／箱）

重量
（g/個）

パック入商品 箱入商品
¥バラチャージ ¥通常単価 ¥通常単価
1～9パック 10～49パック 1～9箱

SSET3

M2.6 8 1500 0.56

＋130/パック

280 12,132
12 1000 0.69 420 14,241

M3
8 2000 0.78 240 10,384
12 1000 0.94 240 5,852
15 1000 1.09 250 6,346

M4
8 1000 1.66 300 8,398
12 500 1.96 310 4,503
20 500 2.58 360 5,738

M5
8 500 2.95 400 6,926
12 500 3.44 450 7,762
15 500 3.8 460 8,275

 部　 1～9パックのご注文は通常単価+バラチャージを申し受けます。
【計算例】   SSET3-M2.6-8　を2パックご注文の場合

（通常単価280円+バラチャージ130円）×2パック＝820円

1パック単位10個入 箱売りあり

※ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

型番 ネジ径 首下長さ  L
（mm）

ネジ長  L1
（mm）

箱入り数
（個／箱）

重量
（g/個）

パック入商品 箱入商品
¥バラチャージ ¥通常単価 ¥通常単価
1～9パック 10～49パック 1～9箱

SSARA

M2.6 8 6.2 4000 0.32

＋130/パック

240 14,621
12 10.1 3000 0.44 240 12,455

M3

8 6 2000 0.43 210 4,712
12 9.9 2000 0.58 220 5,615
15 12.8 1000 0.71 220 3,230
20 17.7 1000 0.91 240 3,962

M4

8 5.2 2000 0.87 220 6,460
12 9.1 1000 1.17 240 3,895
15 12 1000 1.48 240 4,437
20 17 500 1.78 270 2,679

M5
8 5.2 1000 1.7 270 5,776
12 8.2 500 2.18 280 3,211
15 11.2 500 2.67 300 3,563

 部　 1～9パックのご注文は通常単価+バラチャージを申し受けます。
【計算例】   SSARA-M2.6-8　を2パックご注文の場合

（通常単価240円+バラチャージ130円）×2パック＝740円

1パック単位10個入 箱売りあり

※ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

型番 ネジ径 首下長さ  L
（mm）

呼び
d

箱入り数
（個／箱）

重量
（g/個）

パック入商品 箱入商品
¥バラチャージ ¥通常単価 ¥通常単価
1～9パック 10～49パック 1～9箱

SNABE

M2.6

5

4.5

6000 0.28

＋130/パック

220 19,827
8 4000 0.37 240 14,621
12 3000 0.5 240 12,455
15 2000 0.59 250 9,386

M3

5

5.5

3000 0.46 220 7,372
8 2000 0.56 220 4,912
12 2000 0.73 220 5,700
15 1000 0.87 220 3,278

M4

5

7

2000 1 220 6,555
8 1000 1.15 240 3,420
12 1000 1.45 240 4,038
15 1000 1.76 250 4,551
20 500 2 270 2,793

M5 8 9 1000 2.14 280 6,270

 部　 1～9パックのご注文は通常単価+バラチャージを申し受けます。
【計算例】   SNABE-M2.6-5　を2パックご注文の場合

（通常単価220円+バラチャージ130円）×2パック＝700円

1パック単位10個入 箱売りあり

● 在庫品は、ご希望によりPM6：00迄のご注文で当日出荷致します。
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