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MSコネクタ（防水・バヨネット）MSコネクタ（防水・バヨネット）MSコネクタ（防水・バヨネット）
MIL-DTL-5015 style connectors (VG95234)

DCA防水キャップ（プラグ用）

DCA防水キャップ（パネル取付用）

コネクタ嵌合部保護に必須商品
●ストレート、アングルコネクタ専用キャップ
●プラグキャップ
●コネクタを外した際に嵌合部を保護
●IP67相当（ロックした状態）
●シェルサイズ別のラインアップ

コネクタに防水保護ができます。
●パネルタイプ専用キャップ（レセプタクル）
●コネクタを外した際に嵌合部を保護
●IP67相当（ロックした状態）
●シェルサイズ別のラインアップ

バヨネット
ロックIP67

バヨネット
ロックIP67

型式 シェル
基準単価

5～9個 10～49個 50個～
外形図寸法（ｍｍ） 重量

（ｇ）1～4個 φA φB C L（min)

DCAPC

14S-D ¥3,640 ¥3,510 ¥3,380 ¥3,120 26.5
4.3

24.5 100 23
18-D ¥4,032 ¥3,888 ¥3,744 ¥3,456 32.5

32.5

115 35
20-D ¥4,214 ¥4,064 ¥3,913 ¥3,612 36

4.7
130

40
22-D ¥4,312 ¥4,158 ¥4,004 ¥3,696 39 44
24-D ¥4,508 ¥4,347 ¥4,186 ¥3,864 42.5 51
28-D ¥5,068 ¥4,887 ¥4,706 ¥4,344 48.5

190
61

32-D ¥5,614 ¥5,414 ¥5,213 ¥4,812 55
5.5

72
36-D ¥5,964 ¥5,751 ¥5,538 ¥5,112 61.5 88

型式 シェル
基準単価

5～9個 10～49個 50個～
外形図寸法（ｍｍ） 重量

（ｇ）1～4個 φA φB C L（min)

DCARC

14S-D ¥3,528 ¥3,402 ¥3,276 ¥3,024 29.2

4.3

2.3 90 19
18-D ¥3,850 ¥3,713 ¥3,575 ¥3,300 36.5

2.54

115 27
20-D ¥4,004 ¥3,861 ¥3,718 ¥3,432 39.9

130
30

22-D ¥4,102 ¥3,956 ¥3,809 ¥3,516 43.1 33
24-D ¥4,214 ¥4,064 ¥3,913 ¥3,612 46.6 36
28-D ¥4,676 ¥4,509 ¥4,342 ¥4,008 53.4

5.5 190
48

32-D ¥5,110 ¥4,928 ¥4,745 ¥4,380 60 54
36-D ¥5,194 ¥5,009 ¥4,823 ¥4,452 65 61

1個から注文OK!

非在庫品

出荷日
1～10個 4日目
11個～ 都度見積

●標準キー位置

1個から注文OK!

非在庫品

出荷日
1～10個 4日目
11個～ 都度見積

●標準キー位置

DCA　　PC 14S-D

型式 シェルサイズプラグ

DCA RC 14S-D

型式 シェルサイズレセ

外形図

嵌合確認マーク（白色塗料塗布）

φ
A

φB

C

L

●材質
本体：アルミ合金
（亜鉛メッキ、三価クロメート黒）
チェーン、リベット：ステンレス

外形図

嵌合確認マーク（白色塗料塗布）

φB

L

φ
A

C

●材質
本体：アルミ合金
（亜鉛メッキ、三価クロメート黒）
ガスケット：合成ゴム
チェーン、リベット：ステンレス

RoHS

RoHS


